tietosivu /b Hoffmann Group

Kiintolenkkiavainsarja, Tyokalujen lukumaara: 19

Tilaustiedot

Tilausnumero 952428 19
GTIN 4062406154257
Tuoteluokka 91A
Kuvaus

Malli:

YleistyOkalusarjat kaksivarisella PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on 6ljynkestava
eikd ime nesteita. Pintakerroksen vdri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastivari
osoittaa, etta tyokaluja puuttuu.

Toimituksen sisalto:

Kovavaahtoalusta (tyhjd) nro 952001 koko 952428: 1 kpl

GARANT-kiintolenkkiavainsarja nro 613610 koko 19 (5,5; 6; 7; 8;9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19;20; 21; 22; 24): 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys 200 mm
Tyokalujen lukumaara 19

Syvyys 500 mm

Syvyys G 20

Leveys G 8

Malli ruuviavainten kanssa

(lenkki- ja kiintoavaimet)

Paino 2,185 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
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Vetolaatikon tayttdaste G 8x%20
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta
Tarvikkeet

Kiintolenkkiavainsarja Avainten maara 19 61361019

gg\zlz\zlgahtoalusta tyokalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952001 952428
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