tietosivu /b Hoffmann Group

Vasarasarja, Tyokalujen lukumaara: 2

Tilaustiedot

Tilausnumero 955235 2
GTIN 4062406186159
Tuoteluokka 91A
Kuvaus

Malli:

Yleistyokalusarjat kaksivarisella PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on 6ljynkestava
eika ime nesteita. Pintakerroksen véri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastivari
osoittaa, etta tyokaluja puuttuu.

Toimituksen sisalto:

Kovavaahtoalusta (tyhjd) nro 952001 koko 955235: 1 kpl

GARANT-rekyylitén muovivasara nro 754750, koko 40: 1 kpl

GARANT-lukkosepanvasara nro 750110, koko 500: 1 kpl

Shadowboard: 176 mm

Leveys: 383 mm

Syvyys: 176 mm

Tekninen kuvaus

Leveys 383 mm

Tyokalujen lukumaara 2

Syvyys 176 mm
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Shadowboard 176 mm

Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta lyontityokaluille
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Tarvikkeet
Rek)./yllton muovivasara, nailonlydomapaat Hikkoripuinen 754750 40
varsi Vasaranpaan @ 40 mm

Iégglg)sepanvasara, Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 250110 500

gg\slg\égahtoalusta tyokalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan S ST
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