tietosivu /b Hoffmann Group

Taltta-, lavistin- ja uloslyontituurnasarja, Tyokalujen lukumaara: 11

Tilaustiedot

Tilausnumero 955240 11
GTIN 2050002004634
Tuoteluokka 91A
Kuvaus

Malli:

YleistyOkalusarjat kaksivarisella PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on 6ljynkestava
eikd ime nesteita. Pintakerroksen vdri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastivari
osoittaa, etta tyokaluja puuttuu.

Toimituksen sisalto:

Kovavaahtoalusta (tyhjd) nro 952001 koko 955240: 1 kpl

Litted taltta, 200 mm, nro 740500, koko 200: 1 kpl

Ristitaltta, 200 mm, nro 740600, koko 200: 1 kpl

Uloslyontituurna nro 745500, koot 3; 4: kutakin 1 kpl

Uloslyontituurna nro 747000, koot 2; 3; 4; 5; 6; 8: kutakin 1 kpl

GARANT-lukkosepanvasara nro 750110, koko 300: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys 176 mm
Tyokalujen lukumaara 11

Leveys 383 mm

Malli iskutyokalujen kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Shadowboard 176 mm
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta
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Tarvikkeet

Uloslyontituurna, vakiolaatu, maalattu Karjen @ D 6 mm 747000 6
Uloslyontituurna, vakiolaatu, maalattu Karjen @ D 8 mm 747000 8
Laakataltta Kokonaispituus 200 mm 740500 200
Uloslyontituurna, vakiolaatu, maalattu Karjen @ D 4 mm 747000 4
Risti-iskutaltta Kokonaispituus 200 mm 740600 200
Uloslyontituurna, vakiolaatu, maalattu Karjen @ D 5 mm 747000 5
Uloslydntituurnaraskas malli Karjen @ 4 mm 745500 4

Kovavaahtoalusta tydkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952001 955240

955240

gggkgsepénvasara,Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 750110 300
Uloslyontituurna, vakiolaatu, maalattu Karjen @ D 2 mm 747000 2
Uloslydntituurnaraskas malli Karjen @ 3 mm 745500 3
Uloslyontituurna, vakiolaatu, maalattu Karjen @ D 3 mm 747000 3
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