tietosivu

/b Hoffmann Group

BGHX 15L5 PCTR, HB9710, Tyyppi: GG

Tilaustiedot

Tilausnumero 214547 GG
GTIN 4045197762108
Tuoteluokka 21B
Kuvaus

Kaytto:

Pinnoille, joiden karheus on alle R, 3 um. Vain kuivatyostoon.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille a. = 1XD /a, =3 mm, @, nax = 5 mm.

Syo6tto f,/ hammas: 0,2 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi GG
Syotto f, / hammas 0,2 mm
ISO-koodi-kaantotera BGHX 15L5 PCTR
Laji HB9710
Lastuava aine KM

Tuotetyyppi

Kaantotera jyrsintaan
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tietosivu /b Hoffmann Group

Kayttdjatiedot

Sopivuus V. 1ISO-koodi
GG(G) soveltuu 220 m/min K
kuiva soveltuu
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