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AEG

Katkaisu- ja jiirisaha, Tyyppi: PS254L

Tilaustiedot

Tilausnumero 078229 PS254L
GTIN 4002395134687
Tuoteluokka 07A
Kuvaus

Malli:

Katkaisu- ja jiirisaha, vetotoiminto.

- Suuri tyostokapasiteetti 305x90 mm:iin asti 90°:ssa.

- Sisaanrakennettu sahauslinjalaser ja LED-tyovalaisin tarkkaan sahaukseen.
- Jiirikulman hiehosaato 50° asti pysayttimella.

- 3 m:n verkkokaapeli.

- Sisaanrakennettu polynpoisto imee 80 % kaikista polyhiukkasista.
Toimituksen sisalto:

Toimitukseen sisaltyy tyokappaleen kiinnityslaite, imuletku ja suojus, 48-hampainen sahantera
(sahanteran & / reian &: 254 / 30 mm), tyokalu sahanteran vaihtoa varten.
Huomautus:

Sopiva pyorosahantera 16ytyy alkaen nrosta 078227.

Tekninen kuvaus

enimmaiskallistuskulma oikea -2 astetta
Enimmaisjiirikulma vasen 50 astetta
Paino 19,5 kg
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enimmaiskallistuskulma vasen
Enimmaiskierrosluku
Valmistajamerkinta
enimmaisjiirikulma oikea
Tehonkulutus

Energiansyotto

47 astetta
4500 min”
PS254L
50 astetta
2000 W
Verkkokayttdinen

Tuotetyyppi Sahat
Tarvikkeet

KM-sahantera, @ 254x30 mm Halkaisija / hampaiden Ikm

254/780 078227 254/Z80
Tyopoyta malliin PS254L Tyyppi PSU1000 078240 PSU1000
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