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Vesipumppupihtisarja, Pihtien määrä: 3

Tilaustiedot

Tilausnumero 700050 3

GTIN 4045197805270

Tuoteluokka 73F

Kuvaus

Malli:
Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Hienosäätö
siirtoloveuksen ansiosta jousitettua painiketta painamalla. Lukitusuritetut, hammastetut ja
kiinnitarttuvat tartuntaleuat.
Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.
Standardi:
DIN ISO 8976
Raaka-aine:
Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.
Toimituksen sisältö:
1 vesipumppupihdit/koko nro 705800: Koot 180; 250; 300
Huomautus:
KNIPEX®-siirtoleukapihtisarja, katso nro 813730 ja lajitelma, katso nro 813735.

Tekninen kuvaus

Pihtien määrä 3

Standardi DIN ISO 8976

kipinöimätön ei

Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit
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Tarvikkeet

Vesipumppupihdit Cobra®, fosfatoitu Kokonaispituus 180
mm

705800 180

Vesipumppupihdit Cobra®, fosfatoitu Kokonaispituus 250
mm

705800 250

Vesipumppupihdit Cobra®, fosfatoitu Kokonaispituus 150
mm

705800 150

Vesipumppupihdit Cobra®, fosfatoitu Kokonaispituus 125
mm

705800 125

Vesipumppupihdit Cobra®, fosfatoitu Kokonaispituus 300
mm

705800 300
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