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Iskuruuvain, Tyyppi: IPWE400R

Tilaustiedot

Tilausnumero 074110 IPWE400R

GTIN 4002395143511

Tuoteluokka 03M

Kuvaus

Malli:
Iskuruuvinväännin, 1/2 tuumaa, suurella vääntömomentilla 400 Nm asti.
· Elektroninen kierrosluvun säätö.
· Pyörii molempiin suuntiin.
· Ergonominen malli, Softgrip-pinnoite ja kestävä metallinen vaihteistokotelo.
Etu:
Elektroninen kierrosluvun säätö.

Tekninen kuvaus

Iskutiheys 1000 - 2600 min-1

Työkalunpitimen mitta 1/2 tuuma

ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) M12 − M20

Enimmäiskierrosluku 0 - 1700 min-1

Suurin kiristysmomentti 400 Nm

Valmistajamerkintä IPWE400R
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Tehonkulutus 725 W

Paino 2,7 kg

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 15,9 m/s2

Työkalunpitimen väänninprofiili Ulkonelikulma

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen

soveltuu materiaalille Teräs

Tuotetyyppi Iskuruuvain

USP2
Ruuvien maksimi-⌀ M12-

M20, työkalunpidin ulkoinen
nelikanta 1/2 tuumaa

USP1 400 Nm
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