tietosivu /b Hoffmann Group

APMT 100308 TR, HB7525, Tyyppi: ST900

Tilaustiedot

Tilausnumero 215947 ST900
GTIN 4045197601773
Tuoteluokka 21A
Kuvaus

Malli:

Kaantotera, voimakkaasti positiivinen mitoitus ja kierteinen lastuamissarma.
Huomautus:

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimia nro 215800, 215803, 215850, 215853 ja 215870.
Arvoille a, = 0,3XD / @, nax = 4,8 mm.

Poytdlevyn paksuus: 3,5 mm

Nirkon sade: 0,8 mm

Syo6tto f,/ hammas: 0,12 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi ST900
Syotto f, / hammas 0,12 mm
Nirkon sade 0,8 mm
ISO-koodi-kaantotera APMT 100308 TR
Laji HB7525
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tietosivu /b Hoffmann Group

Lastuava aine KM
Poytalevyn paksuus 3,5mm
Tuotetyyppi Kaantotera jyrsintdan
Kdyttajatiedot

Sopivuus V. 1ISO-koodi
Terds < 500 N/mm? soveltuu 390 m/min P
Terés < 750 N/mm? soveltuu 270 m/min P
Terds < 900 N/mm? soveltuu 230 m/min P
Terds < 1100 N/mm? sopii rajoituksin 220 m/min P
Teras < 1400 N/mm? sopii rajoituksin 200 m/min P
INOX < 900 N/mm? soveltuu 250 m/min M
INOX > 900 N/mm? sopii rajoituksin 160 m/min M
GG(Q) sopii rajoituksin 180 m/min K
Uni soveltuu
Oljy soveltuu
marka enintaan soveltuu
marka vahintaan soveltuu
kuiva soveltuu
ilma soveltuu
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