tietosivu /b Hoffmann Group

RDHX 1003 MOTN, CBN725, Tyyppi: HART

Tilaustiedot

Tilausnumero 212247 HART
GTIN 4045197375292
Tuoteluokka 21A
Kuvaus

Malli:

Kaikki kaantoterat soveltuvat kaytettaviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten
kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Asennetaan kiristysarvolla 3,0 Nm.

Ohjelastuamisarvot arvoille a. = 0,3XD / @pmax = 2,5 mm.

Syo6tto f,/ hammas: 0,16 mm

ISO-koodi-kaantotera: RDHX 1003 MOTN

tyyppi: HART

Nirkon sade: 5 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi HART
ISO-koodi-kaantotera RDHX 1003 MOTN
Nirkon sade 5mm
Lastuava aine CBN
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tietosivu /b Hoffmann Group

Laji CBN725
Syotto f, / hammas 0,16 mm
Vaihtojen/terien lukumaara 6
Tuotetyyppi Kaantotera jyrsintaan
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