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Puhallus- ja ruiskupistoolit, saddeltavat limaliitanta

Tilaustiedot

Tilausnumero 080252
GTIN 7391390264053
Tuoteluokka 08A
Kuvaus

Malli:

Puhalluspistoolit portaattomasti saddeltavalla ilmavirtauksella, kevyt, monipuoliset
ripustusvaihtoehdot ja helppo kaytto.

Puhallus- ja ruiskupistooli, jossa Jet-suutin, saadettava suihku (voimakkaasta kevyeen) ja
saadettava lapivirtaus (ilma: 200—1200 |/min., neste: 7—46 |/min).

Sisaltaa teraksisen liitinnipan 1/4 tuumaa.

Huomautus:

CEJN-sarja 320 vastaa eurooppalaista standardia 7.6 (nimellis-@ 7,6 mm,Euro-Profil) ja on
yhteensopiva kaikkien yleisimpien jarjestelmien kanssa.

Tekninen kuvaus

Lapivirtausarvo 200 - 1200 I/min
Nesteen lapivirtausarvo 7 -461/min
llman lapivirtausarvo 200 - 1200 I/min
Tuotetyyppi Pistooli
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