tietosivu

/% Hoffmann Group

KM-kanuunaporat Kokonaispituus L 600 mm, AITiN, @: 3-Xmm

——

Tilaustiedot

Tilausnumero
GTIN

Tuoteluokka

124006 3-X
4067263328957
10D

Kuvaus

Malli:

Yksiterdinen, suoraurainen syvareikdpora, jolla voidaan porata vakiona jopa 1000 mm:n
syvyyteen asti ja tilauksesta jopa 6000 mm:n syvyyteen asti. Porauspadn universaalisti
suunniteltu kehamuoto mahdollistaa prosessivarman tydskentelyn monissa eri materiaaleissa.

Huomautus:

Syvareikdporien prosessivarma kaytto edellyttda edeltavaa ohjausreikaa vahintaan 4xD
ohjausporalla nro 122736 tai isoille halkaisijoille nro 231605 tai ohjausporalla nro 122606
alumiinia varten. Syvareikdporauksessa > 50xD tydkalua on tuettava vakaalla tuella 50xD:n
valein. Mainittu L/D-suhde on sama kuin kyseisella syvareikaporalla saavutettava minimaalinen
poraussyvyys. Lastu-urien pituus Lc =L, + 1,5 X D. Jadhdytysnesteen paineen > on suositeltavaa

olla 40 baaria.

Tekninen kuvaus

Nimellis-@ D

Terien lkm Z

suositeltu suurin poraussyvyys L,
Standardi

Kokonaispituus L

varren & D,

J-alue

Pinnoitus

Lastuava aine

3mm
1
544 mm
Tehdasnormi
600 mm
10 mm
3-3,99 mm
AITiN
KM
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Karkikulma 125 astetta

Varsi DIN 6535 HB
Sisdjaahdytys kylla, vahint. 40 baaria
Ohjauspora valttamaton kylla, ohjauspora
Semi-Standard kylla
Tuotetyyppi Kierukkapora

Kdyttajatiedot

Sopivuus V. 1ISO-koodi

Alumiinimuovit soveltuu 250 m/min N
(AI)I/L;:;:II:; tuinen) soveltuu 200 m/min N
Terés < 500 N/mm? soveltuu 90 m/min P
Teréds < 750 N/mm? soveltuu 80 m/min P
Terds < 900 N/mm? soveltuu 70 m/min P
Teréds < 1100 N/mm? soveltuu 50 m/min P
GG soveltuu 80 m/min K
Oljy soveltuu

marka enintaan soveltuu
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