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Vastakierretappisarja, 16-osainen, kierukkaporat metallikotelossa

Tilaustiedot

Tilausnumero 082880

GTIN 4010995039882

Tuoteluokka 04D

Kuvaus

Malli:
Aloita poraaminen tuotteen mukana toimitetulla kierreporalla, lyö sen jälkeen vastakierretappi
reikään, työnnä lenkkiavain kierretapin kantaan ja kierrä irti vääntymättä.
Ulosvetäjät sitkeää kromivanadiini-molybdeeniterästä, kierukkaporat HSS-terästä, mustattu.
Toiminto:
IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti
välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.
Käyttö:
Viallisten tai murtuneiden ruuvien poistamiseen oikealla tai vasemmalla kierteellä M4 − M16.
Sisältö:
8 ulosvetäjää (6-kulmainen 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm), 8 kierukkaporaa (⌀ 2,3; 2,8; 3,4; 4,5; 5,7; 6,8;
9; 11 mm)

Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi Ruuvin ulosvetäjä
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Tarvikkeet

Vastakierretappi nrolle 082880  Sopii kuusioavinleveydelle
2,5 mm

082882 2,5

Vastakierretappi nrolle 082880  Sopii kuusioavinleveydelle
5 mm

082882 5

Vastakierretappi nrolle 082880  Sopii kuusioavinleveydelle
2 mm

082882 2

Vastakierretappi nrolle 082880  Sopii kuusioavinleveydelle
8 mm

082882 8

Vastakierretappi nrolle 082880  Sopii kuusioavinleveydelle
4 mm

082882 4

Vastakierretappi nrolle 082880  Sopii kuusioavinleveydelle
10 mm

082882 10

Vastakierretappi nrolle 082880  Sopii kuusioavinleveydelle
3 mm

082882 3

Vastakierretappi nrolle 082880  Sopii kuusioavinleveydelle
6 mm

082882 6
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