tietosivu /b Hoffmann Group

0l KYDCERA
WNMU 080608 EN-GM, PR1510, Tyyppi: GG

Tilaustiedot

Tilausnumero 225626 GG
GTIN 4960664648849
Tuoteluokka 25A
Kuvaus

Malli:

MEGACOAT-pinnoitetut kaantoterat, 6-leikkuiset — kaksipuolinen malli. Suuren aksiaalisen
lastuamiskulman ansiosta (max. 13°) lastuamisvoimaa tarvitaan selvasti vahemman.
Kaytto:

GM-geometria on paras vaihtoehto yleiseen tydstdon.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle a. = 0,3xD.

Syotto f,/ hammas: 0,1 — 0,3 mm

ISO-koodi-kaantotera: WNMU 080608 EN-GM

Nirkon sade: 0,8 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi GG
ISO-koodi-kaantotera WNMU 080608 EN-GM
Nirkon sade 0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumaara 6
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tietosivu /b Hoffmann Group

Laji PR1510
Lastuava aine KM

Sy6tto f,/ hammas 0,1-0,3mm
Tuotetyyppi Kaantdtera jyrsintaan

Kayttdjatiedot

Sopivuus V. 1ISO-koodi
Ti > 850 N/mm? sopii rajoituksin 50 m/min S
GG(G) soveltuu 180 m/min K
marka enintaan sopii rajoituksin
marka vahintaan sopii rajoituksin
kuiva soveltuu
ilma soveltuu
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