
tietosivu

TextFlow 12

SEKR 1203 AFTN, HB7635, Tyyppi: INOX

Tilaustiedot

Tilausnumero 213925 INOX

GTIN 4045197302809

Tuoteluokka 21A

Kuvaus

Huomautus:
Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Tekninen kuvaus

Syöttö fz / hammas 0,19 mm

tyyppi INOX

Terän paksuus E 3,18 mm

ISO-koodi-kääntöterä SEKR 1203 AFTN

Laji HB7635

Lastuava aine KM

Vaihtojen/terien lukumäärä 4

Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään
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tietosivu

TextFlow 12Käyttäjätiedot

Sopivuus Vc ISO-koodi

Teräs < 500 N/mm² sopii rajoituksin 215 m/min P 

Teräs < 750 N/mm² sopii rajoituksin 205 m/min P 

Teräs < 900 N/mm² sopii rajoituksin 200 m/min P 

Teräs < 1100 N/mm² sopii rajoituksin 95 m/min P 

Teräs < 1400 N/mm² sopii rajoituksin 95 m/min P 

INOX < 900 N/mm² soveltuu 90 m/min M 

INOX > 900 N/mm² soveltuu 80 m/min M 

Ti > 850 N/mm² soveltuu 65 m/min S 

märkä enintään soveltuu   

kuiva sopii rajoituksin   
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