tietosivu /b Hoffmann Group

Tasojyrsimet, 45°, reidlla, @ D / Terien lkm Z: 80/12mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 214400 80/12
GTIN 4045197131812
Tuoteluokka 210
Kuvaus

Malli:

Suuri terien lukumaara, paras tuottavuus. Positiivisen terdasennon ansiosta lastuaa kevyesti ja
vahalla teholla.

Etu:

Korkea tuottavuus:

- Suuri lastuamisnopeus.

- Suuret syottonopeudet.

- Lyhyet tyostoajat.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinvaannin TQ nro 211750 koko 1,5 kdytetdan teran nro 674252 koko
8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Teran @ D¢ 80 mm
suurin ulko-@ D,y 88,2 mm
Kiinnitysreian@ 27 mm
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@ D,

Kokonaispituus L,

Sopiva kaantotera
Kaantdtera-ruuvisarja
Terien lkm Z
Porrastuspituus L kun a,.,
Pyoroporausjyrsinta @ D,
Porrastuskulma a,.,
Pyoroporausjyrsinta a,
Pydroporausjyrsinta @ D,..,
varren malli

Asetuskulma k

Jyrsintakaytto

88 mm
50 mm
SD.. 0903
219809 (8IP; 1,5 Nm)
12
77,5 mm
168 mm
0,37 mm
1,5 mm
174 mm
reialla
45 astetta

Pyorojyrsimet

Jyrsintakaytto Parrastus
Sisdjaahdytys kylla
Tyokalun vaihto PowerCard
Tuotetyyppi Tasojyrsin
Tarvikkeet
N.I.c.).me"nttlruuwvgannln, kiintedsti saddetty asetettu 211750 1.5
vaantomomentti 1,5 Nm
Kaantoteraruuvisarjal0 osaa 219809

C o o .
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx 674252 8IP

Plus® -profiili 8IP
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