
tietosivu

TextFlow 12

SDHT 0903 AEFN timanttipinnoitettu, HB7810, Tyyppi: ALU

Tilaustiedot

Tilausnumero 214481 ALU

GTIN 4045197555731

Tuoteluokka 21B

Kuvaus

Malli:
· Kääntöterät suurille lastuamis- ja syöttönopeuksille.
· Tarkkuussintrattuja ja hiottuja parhaan pinnanlaadun aikaansaamiseksi.
· Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.
Huomautus:
Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.
Syöttö fz / hammas: 0,19 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö fz / hammas 0,19 mm

tyyppi ALU

ISO-koodi-kääntöterä SDHT 0903 AEFN

Laji HB7810

Lastuava aine KM

Vaihtojen/terien lukumäärä 4
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tietosivu

TextFlow 12

Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

Sopivuus Vc ISO-koodi

Alumiinimuovit soveltuu 1500 m/min N 

Alumiini
(lyhytlastuinen)

soveltuu 1300 m/min N 

Alu > 10% Si soveltuu 680 m/min N 

Grafiitti, GFK, CFK soveltuu   

märkä enintään soveltuu   

kuiva sopii rajoituksin   
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