tietosivu /b Hoffmann Group

Erittdin tehokas kierrejyrsinpaa, reialla, Todellinen @ D: 36mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 218054 36
GTIN 4045197412546
Tuoteluokka 21R

Kuvaus

Malli:

HPC-kierrejyrsin nopeutettuun tyostoon.

Kaytto:

Yleiskayttoinen oikea- ja vasenkatisille ulko- ja sisdkierteille. Ldpi- ja pohjareikien
tyostoon.

Huomautus:

Jyrsin nro 218050 koko 17/26 ja 17/36, sopii 2,5 mm nousuun asti.

Jyrsin nro 218050 koko 30/65 sopii nousuihin < 5.

Tarkoituksenmukainen tyokaluvalikoima kayttosuosituksineen. USB Cutting Pilot tilattavissa
numerolla 210940 koko CP.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L, 33,5 mm
Todellinen @ D 36 mm
Teran koko 25
Kiinnitysruuvi 219926
Kiinnitys-reian @ H7 16 mm
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Terien lkm Z 5
enimmaistyostosyvyys S 25 mm
Lastu-urien madra 5
varren malli reialla
Kaytto poraustavalla Pohjareika
Kaytto poraustavalla Lapireika
Leikkaussuunta vasta- ja myotdpaivaan
Sisdjaahdytys kylla
Tuotetyyppi Kierrejyrsin
Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi 219928
Kiinnitysruuvi 219926
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