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Akkukäyttöinen epäkeskohiomakone ilman akkua, Tyyppi: SXALTX125

Tilaustiedot

Tilausnumero 077317 SXALTX125

GTIN 4061792195189

Tuoteluokka 03D

Kuvaus

Malli:
Litteä akkutoiminen epäkeskohiomakone, jonka ergonominen muotoilu ja kevyt rakenne tekevät
työskentelystä väsymystä vähäistä.
· Hiomakoneen miellyttävä, pinnan läheinen ohjaus matalan kokonaiskorkeuden

ansiosta.
· Portaaton kierrosluvun säätely materiaalikohtaisia kierrosnopeuksia varten.
· Tasainen käynti takaa alhaisen tärinätason.
· Kahvassa luistamaton Softgrip-kädensija.
· Pehmeä käynnistys minimoi pintaviat työkalun asettamisen yhteydessä.
· Ainutlaatuinen harjaton moottori takaa parhaan hiomatehokkuuden myös jatkuvassa

käytössä.
· Monireikäiset hiomalaikat tekevät imusta tehokasta ja pidentävät hiomavälineen

käyttöikää.
· Helposti tyhjennettävä tekstiilipölypussi työskentelyyn ilman pölynimuria.
· Voidaan liittää yleisimuriin liitäntäholkilla 630798000.
· Moottorin ja levyjarrujen avulla kone voidaan laskea nopeasti alas.
· Irrotettava suojus suojaa viereisiä pintoja ja pidentää hiomalaikan käyttöikää.
· Työlaitteiden turvavöiden kiinnityspiste korkealla työskentelyyn.
Etu:
Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS
on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.
Toimituksen sisältö:
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Sisältää hiomalautasen, 1× hiomapaperin, pölypussin, kuusiokulma-avaimen, ilman akkua ja
laturia.
Huomautus:
Yhteensopiva 8-reikäinen hiomalaikka, tuotenro 567745 ja ABRANET, tuotenro 567802.
Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 − 073890.

Tekninen kuvaus

akun jännite 18 V

Värähtelyluku 4000 - 10000 min-1

Sisältyvien akkujen lukumäärä 0

Paino 1,1 kg

Akkutyyppi Litium-ioni

Hiomalaikan ⌀ 125 mm

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 1,1 m/s2

Epäkeskoliike 2 mm

Valmistajamerkintä SXA 18 LTX 125 BL

Tuotetyyppi epäkeskohiomakone
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