tietosivu /b Hoffmann Group

metabo
Kulmahiomakone, Tyyppi: WEA17-125

Tilaustiedot

Tilausnumero 077132 WEA17-125
GTIN 4007430246073
Tuoteluokka 03D
Kuvaus

Malli:

Sina maarittelet rajan - ei koneesi.

850-1 900 watin laitteista I10ydat oikean kulmahiomakoneen jokaiseen tarpeeseen ja jokaiseen

kayttokohteeseen. 1 700 watin kulmahiomakone, jossa on suuren hiomakoneen teho ja pienen

hiomakoneen napparyys materiaalin nopeaan poistoon.

- Integroitu Autobalancer vihentaa kasivarren tarinda jopa 50 %, pidentda koneen
kayttoikaa ja jopa kaksinkertaistaa hiomalaikkojen kayttoian.

- Metabo S-Automatic mekaaninen turvakytkin: vihentaa takaisinpotkuja laikan
jumiutuessa.

- Elektroninen ylikuormitussuojaus, pehmea kaynnistys ja uudelleenkdynnistyssuojaus.

- Vaihdekoteloa voi kddntaa 90° kerrallaan vasemmalle vasenkatiseen kayttoon tai
irrottamista varten.

- Vakiona pysyva kierrosluku kuormitettuna.

- Pidempi kdyttoika, enemman vaantoa: Metabo Marathon -moottori, jossa on
patentoitu polysuojaus, jopa 20 % suurempi ylikuormituksen kesto ja 50 % suurempi
vaantomomentti.

- Metabo M-Quick -jarjestelman ansiosta laikan vaihtaminen onnistuu nopeasti ja ilman
tyokaluja yhdella painikkeen painalluksella.

- Suojahuppu, joka voidaan saataa ilman tyokaluja; voidaan kiinnittaa itsevarmisteisesti.

- Tarinaa vaimentava lisakahva Metabo VibraTech (MVT).

- Poiskytkentahiiliharjat moottorin suojaamiseksi.

Toimituksen sisalto:

Sisaltaa kieroutumattoman suojakuvun, kiinnityssarjan, lisékahvan ja kaksireikaavaimen.
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Tekninen kuvaus

Tehonkulutus

Paino

Kaapelin pituus
Erityisominaisuus
pehmea kaynnistys
Kiinnityskierre
Energiansyotto
uudelleenkdynnistymisen esto
Laikan enimmais-&
Valmistajamerkinta
Takaiskupysaytys
Tyhjakayntikierrosluku
Tuotetyyppi

1700 W
2,5kg
4m
Pikavaihtojarjestelma
kylla
M14
Verkkokayttéinen
kylla
125 mm
WEA 17-125 Quick
kylla
11000 min

Kulmahiomakone
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