tietosivu /b Hoffmann Group

GARANT Softcut® HSI valja jako, reialla, @ D / Terien lkm Z: 40/4mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 214906 40/4
GTIN 4045197674456
Tuoteluokka 210
Kuvaus

Malli:

Kulumista kestava lampdokasitelty terdas korroosionsuojapinnoitteella. Tarkka kaantoteran
kiinnitys maaritellylla kiristysmomentilla. Valja ja tihea hammastus yksil6llisiin
jyrsintastrategioihin.

Kaytto:

Erityisesti pienempitehoisiin koneisiin ja tydstoon suurissa syvyyksissa.

Huomautus:

Kaikkien 4 sarman kaytto edellyttaa, etta kadntoteraa kaannetadn aina merkittyyn suuntaan
(vastapadivaan).

GARANT-momenttiruuvinvaannin TQ nro 211750 koko 2,2 kdytetaan teran nro 674252 koko
8IP kanssa.

Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla a,= 6 mm.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysreian@ 16 mm
Sopiva kaantotera SO..0836..
Kokonaispituus L, 40 mm
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Kaantotera-ruuvisarja

Teran @ D¢

enimmaistyOstosyVvyys a, max

Terien [km Z
Sarja

varren malli
Asetuskulma k

Jyrsintakaytto

219863 (8IP; 2,2 Nm)

40 mm
6 mm
4
Softcut®
reialla
90 astetta

Kulmajyrsinta

Terien jako epatasainen
Sisdjaahdytys kylla
Ty6kalun vaihto PowerCard
Tuotetyyppi Kulmajyrsin
Tarvikkeet
N.l.c.).me“nttlruuwv§1ann|n, kiinteasti saddetty asetettu 211750 2.2
vaantomomentti 2,2 Nm

. o .
Prec;swnBlf Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx 674252 8IP
Plus® -profiili 8IP
Kaantdteraruuvisarjal0 osaa 219863
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