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/b Hoffmann Group

XDHW 10T310, HB7705, Tyyppi: HART

Tilaustiedot

Tilausnumero 211904 HART
GTIN 4045197479679
Tuoteluokka 21A
Kuvaus

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille a.=0,3xD /a, =1 mm.

Syo6tto f,: 0,72 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi HART
Syotto f, 0,12 mm
Nirkon sade 1T mm
ISO-koodi-kaantotera XDHW 10T310
Laji HB7705
Lastuava aine KM

Tuotetyyppi

Kaantotera jyrsintaan

Kayttdjatiedot
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Sopivuus V. 1ISO-koodi
Teras < 60 HRC soveltuu 160 m/min H
Teras < 65 HRC soveltuu 145 m/min H
Teras < 67 HRC soveltuu 130 m/min H
kuiva soveltuu
ilma soveltuu
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