tietosivu /b Hoffmann Group

eco-kdaantoteranpidin, lyhyt, Oikea, Varren/teran koko: 20/06 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 251904 20/06
GTIN 4045197651105
Tuoteluokka 21U
Kuvaus

Malli:

Sisdinen jaahdytysnesteen sy6tto terddn. Jadhdytys tarkkuussuuttimien avulla vahentaa
lamporasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jaahdytysnestesuihku suuntautuu
optimaalisesti lastun ja leikkuureunan valiin. Korkeampi tuottavuus, pitempi kayttoika ja
suurempi prosessivarmuus.

Huomautus:

Jadhdytysaineen syotté mahdollista vain kaytettaessa GARANT eco-System-kiinnikkeita nro
317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisaksi nro 317900.

Sisajaahdytys: kylla

ISO-koodi pidin: PWLNR/L 2020X06

Sopiva kaantotera: WN.. 0604..

Toimintaleveys L,: 25 mm

Paan pituus L;: 30 mm

Kokonaispituus L: 89 mm

Aluslevy: 2590319

Tekninen kuvaus

Aluslevy 2590319
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 4
Toimintaleveys L, 25 mm
Varren koko 20 mm
Kiinnitysvipu 2590156
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tietosivu /b Hoffmann Group

ISO-koodi pidin PWLNR/L 2020X06
Sopiva kaantotera WN.. 0604..
Paan pituus L, 30 mm
Jousi 259046 2
Teran koko 6 mm
Kokonaispituus L 89 mm
Kdyttotapa Oikea
Standardi DINISO 5610
Sisdajaahdytys kylla
Asetuskulma k 95 astetta
Tuotetyyppi Kaantoteranpidin
Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 6 2590156
mzsr?;r::‘tc;:::\rzltglgt:gitﬁ*ko, vaihtoterakiinnitys Suurin 659906 500
Kiinnitysvivun ruuvi Tyyppi 4 259018 4
Jousi Tyyppi 2 259046 2
Aluslevy Tyyppi 9 2590319
PrecisionBit kuusioruuveille, varsi E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm 674242 2,5
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