
tietosivu

TextFlow 12

Osien puhdistuslaite, Tyyppi: BIO

Tilaustiedot

Tilausnumero 082940 BIO

GTIN 2050001938077

Tuoteluokka 03P

Kuvaus

Malli:
Osien puhdistuslaite laadukkaista materiaaleista. Tehokas puhdistus vesipohjaisilla
puhdistusaineilla ilman liuottimia poistaa helposti rasvat, öljyt ja muut epäpuhtaudet. Kyseisten
puhdistusaineiden käyttö antaa osille lisäksi suojan tietyksi ajaksi. Öljyt, voiteluaineet ja muut
rasvat hajotetaan automaattisesti mikro-organismien avulla. Ergonomisesti suunniteltu
työskentelyalue.
Käyttö:
Esim. kokoonpano, kunnossapito, konepajat, metallintyöstö.
Valmistajamerkintä: PC 100 M2 BIO
Verkkojännite: 220 - 240 V
Virtausvaiheiden lkm: 1
Säiliön tilavuus: 80 l
Laitteen kokonaispituus: 952 mm
Laitteen kokonaisleveys: 1181 mm

Tekninen kuvaus

Kuumennusteho 1 kW
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tietosivu

TextFlow 12

Hyötykuorma 100 kg

Säiliön tilavuus 80 l

Verkkotaajuus 50 - 60 Hz

Laitteen kokonaiskorkeus 1067 mm

Melutaso 58 dB(A)

Laitteen kokonaispituus 952 mm

Laitteen kokonaisleveys 1181 mm

Suurin lämpötila 40 °C

Virtausvaiheiden lkm 1

Paino 44 kg

Kotelon/kehyksen materiaali HDPE-muovi

Verkkojännite 220 - 240 V

Liitäntäteho 1 kW

Paine 0,3 bar

Valmistajamerkintä PC 100 M2 BIO

Siirtomäärä 900 l/h

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen

Tuotetyyppi Osien puhdistuslaite

Tarvikkeet

Osien puhdistusaine AUTO  Valmistajamerkintä BCPMS 082942 BCPMS

Osien puhdistusaine AUTO  Valmistajamerkintä BIO20 082942 BIO20

Suodatinmatto, 3 kerrosta BIO-osapuhdistimeen  Tyyppi
BIO

082948 BIO
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