tietosivu /b Hoffmann Group

B KOMET
KOMET TwinKom® -perusrunko kaksoisteralle ilman aksiaalisaatoa ABS®-
varsi, lyhyt, @ Dmin — @ Dmaks: 30-41Tmm

Tilaustiedot

Tilausnumero 236680 30-41
GTIN 4047109262003
Tuoteluokka 24F
Kuvaus

Malli:

- Sateittdisesti saadettava kiinnityspidin sopii taydelliseen kaksoisleikkuuseen ja
mahdollistaa porrastyokaluna kdyttamisen suurempia leikkuusyvyyksia varten.

- Kompakti tyokalun rakenne.

- Saddettdva kuulasuihkutussuutin jaahdytysaineen kohdistamiseen terille.

- Syvia porauksia tehdessa kierukkaurat toimivat lastunkuljettimina.

- Yhteensopiva yksikanavaisen minimivoitelun kanssa

Huomautus:

Teranpitimet ja kaantoterat tilattava erikseen.

Muita malleja ja muita kokoja aksiaalisaadolla saatavilla tilauksesta.

Tilausesimerkki:

1 x nro 236680 koko 24—32 — Perusrunko kaksoisleikkuriin GO1.

2 X nro 236684 koko 24—-32 — Kaksoisteranpidin.

10 X nro 236520 koko 18—010 — Yleiskayttoiset kadantoterat (tyyppi BK8425).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L 50 mm
@-alue Din-Dinax 30-41 mm
ABS® varren @ D, 25 mm
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Malli lyhyt
Varsi ABS
Poran kaytto viistoporaus
Poran kaytto Poikittaisporaus
Poran kaytto Kupera
Sisdjaahdytys kylla
Tuotetyyppi Karatyokalu
Tarvikkeet

KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterdlle a = 90°Rouhinta

Pidin 30-41 236686 30-41

KOMET TwinKom® -pidin kaksoisteralle a = 90°Viimeistely

Pidin 30-41 236688 30-41

KOMET TwinKom® -pidin kaksoisteralle a = 80°Rouhinta

Pidin 30-41 236685 30-41

KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterdlle a = 80°Rouhinta

Pidin 30-41 236684 30-41
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