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KOMET
KOMET® Unisix® -kaantotera, BK6115, merkinta tyyppi W29: 42-010

Tilaustiedot

Tilausnumero 236860 42-010
GTIN 4047109099272
Tuoteluokka 24T

Kuvaus

Sopii:

nro 236650; 236660; 236685; 236686

Huomautus:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.
Lyhytreikdporaa ei saa kayttaa sisasorvaukseen!

tyyppi: GG(G); ST900

ISO-koodi-kaantotera: WOEX 080404

Syotto f terdaksessa < 900 N/mm?* 0,16 mm/Kierr,

Tekninen kuvaus

merkinta 42-010
Syotto f terdksessa < 900 N/mm? 0,16 mm/kierr,
ISO-koodi-kaantotera WOEX 080404
Laji BK6115
tyyppi GG(G); ST900
Lastuava aine KM
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Tuotetyyppi Kaantotera poraukseen
Kayttajatiedot
Sopivuus V. 1ISO-koodi

Terés < 500 N/mm? soveltuu 300 m/min P
Terds < 750 N/mm? soveltuu 250 m/min P
Terds < 900 N/mm? soveltuu 200 m/min P
INOX < 900 N/mm? soveltuu 160 m/min M
INOX > 900 N/mm? soveltuu 160 m/min M
Ti > 850 N/mm? sopii rajoituksin 80 m/min S
GG(GQ) soveltuu 200 m/min K
marka enintaan soveltuu
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