tietosivu /b Hoffmann Group

swisso
Tyokalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, oikea, HSK-T 40, Nelikulmapitimelle:
20mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 318602 20
GTIN 2050001714237
Tuoteluokka 36D

Kuvaus

Malli:

Saddettava jadhdytyssuutin sisakierteella.

Kaytto:

Kaytettavaksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Tekninen kuvaus

B 30 mm
Nelikulmapitimelle 20 mm
Kiinnityspituus L, 45 mm
Ulkonema A-mitta 80 mm
Ulko-@ D 80 mm
Sovitin HSK-T 40
Kiinnitysnormi ISO 12164-3
Sisajaahdytys kylla
Tuotetyyppi Tyokalunpidin
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