@
tietosivu A Hoffmann Group:

swisso
Pistoteran pidin aksiaalinen, vasen, PSC-63, Lehden korkeus H: 32 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 318908 32
GTIN 2050001673039
Tuoteluokka 36D
Kuvaus

Kaytto:

Kaytettavaksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
Pistoterien kiinnittamiseen.
Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.
Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2
Kiinnitysnormi: 1ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2
Befog6 szabvany: 1ISO 26623-2
Norma attacco: 1ISO 26623-2
Ulkonema A-mitta: 145 mm

L,: T1T0 mm

Ulko-@ D: 80 mm

Karjen keskisiirto f: 22 mm

Tekninen kuvaus

Lehden korkeus H 32 mm
Karjen keskisiirto f 22 mm
Ulkonema A-mitta 145 mm
L, 110 mm
Ulko-@ D 80 mm
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Jizrzaivt A Hotimann Group:
Sovitin PSC63
Kiinnitysnormi ISO 26623-2
Sisdjaahdytys kylla
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