tietosivu /b Hoffmann Group

A _jokisch

Teholeikkuutahna, klooriton, Sisalto: 120g

Tilaustiedot

Tilausnumero 084160 120
GTIN 2050000966033
Tuoteluokka 08J
Kuvaus

Malli:

Lastuamistahnat erityiskohteisiin. Helppo kadyttaa (kastaminen tai sively). Kiinnittyy teraan ja
muuttuu nestemaiseksi vasta teraa kaytettdessa, hyva voitelukyky ja paineensieto.

Pehmea lastuamistahna.

Etu:

Parantavat tyokalujen kayttoikaa, leikkuutehoa ja pinnanlaatua. Kloorittomia — ei haitallisia
kaasuja, ympdristoa saadstavia.

Kaytto:

Yleiskdayttoon, kierteitys, kalvinta, jyrsinta ja sahaus. Valttamaton tyostettdessa vaikeasti
lastuttavia materiaaleja, kuten ruostumattomia ja kuumuutta kestavia teraksia, nikkeliseoksia,
titaania ja muita vastaavia materiaaleja.

Tekninen kuvaus

leimahduslampétila 250°C
Vari ruskea
itsesyttymislampatila 320°C
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Malli Purkki

Muoto Tahna
Sailytyslampatila 5-40°C
Sisaltd 0,121
Tuotetyyppi Leikkuudljy/hiomadljy
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