tietosivu /b Hoffmann Group

Mittakello iskunkestava, Mittausalue / Kotelon @: 10/58mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 432110 10/58
GTIN 4045197154064
Tuoteluokka 41C
Kuvaus

Malli:

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesakuussa 2006. Iskusuojatut
tarkkuusmittakellot. Kiinnitysvarren @ 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulu on
kadnnettavissa ulkokehdn avulla. Ulkokehdssa on kaksi saddettavaa toleranssimerkkia.
Keskionadyttd 1/100 mm:n asteikkojako, sivuasteikon pieni ndayttd 1 mm:n asteikkojako.
Iskusuojattu. Metallinen ulkokeha ja metallinen takakansi

Isku ei kohdistu suoraan mittaushammaskehiin. Erityisen vankka ja kdytdssa kestava.
Kuvaus mainosteksti:

Iskusuojatut tarkkuusmittakellot. Kiinnitysvarren @ 8 mm hé6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulu
on kadnnettavissa ulkokehan avulla. Ulkokehdssa on kaksi saadettavaa toleranssimerkkia.
Keskionadyttd 1/100 mm:n asteikkojako, sivuasteikon pieni ndayttd 1 mm:n asteikkojako.
Erikoistarvike:

Erikoiskarjet nro 434900 / 4910/ 4915.

Tekninen kuvaus

Mittausvoima 0,7-15N
Asteikkojako 0,01 mm
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Kalibrointi

Asteikkojako / osoittimen kierros
Mittausalue

Kotelon @

Standardi

Mittapoikkeama MPE (mittausalue)
Kierrettava asteikkotaulu
aseteltavat toleranssimerkit

mittaustekniikka

c1

1T mm
10 mm
58 mm
DIN 878
15 pum

kylla

kylla

analoginen

Pakkaus kestava rasia
Tuotetyyppi mittakello
Palvelut

DAKkkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja 023010 12.5
digitaalinen 0,01 /0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm '
Kallbr0|nt|Mltt§keIIo, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 023000 10
0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm

Tarvikkeet

Terasanturi Tyyppi 28 434900 28
Terasanturi Tyyppi 14/40 434900 14/40
Terasanturi Tyyppi 24 434900 24
Terasanturi Tyyppi 2 434900 2
Terasanturi Tyyppi 11 434900 11
Terasanturi Tyyppi 12 434900 12

Terasanturi Tyyppi 14/20
Terasanturi Tyyppi 18/1
Terasanturi Tyyppi 13

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm

434900 14/20
434900 18/1
434900 13
434920 20
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Terasanturi Tyyppi 11/15
Kovametallianturi Tyyppi 18/3
Kovametallianturi Tyyppi 2

Terasanturi Tyyppi 18/3

Terasanturi Tyyppi 18/5

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm
Terasanturi Tyyppi 17

Terasanturi Tyyppi 14

Terasanturi Tyyppi 18/4

Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm
Kovametallianturi Tyyppi 18/1

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm
Kovametallianturi Tyyppi 18/2
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm
Terasanturi Tyyppi 18/6

Terasanturi Tyyppi 14/15

Terasanturi Tyyppi 10

Terasanturi Tyyppi 20
Kovametallianturi Tyyppi 11
Kovametallianturi Tyyppi 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 18/5
Terasanturi Tyyppi 11/20

Mittakellon lasi Tyyppi 58
Kovametallianturi Tyyppi 10

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm
Terasanturi Tyyppi 16

Terasanturi Tyyppi 30/10

434900 11/15

434910 18/3
434910 2
434900 18/3
434900 18/5
434920 30
434920 60
43490017
434900 14
434900 18/4
434917 25
434910 18/1
43492070
434910 18/2
434918 50
434900 18/6

434900 14/15

434900 10

434900 20

434910 11
434910 18/6
434910 18/5

434900 11/20

43201058
434910 10
434920 80
43492010
434900 16

434900 30/10
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Terasanturi Tyyppi 39

Terasanturi Tyyppi 15

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm
Terasanturi Tyyppi 29/10

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm
Kovametallianturi Tyyppi 16

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm
Terasanturi Tyyppi 11/35

Terasanturi Tyyppi 14/30

Terasanturi Tyyppi 11/25

Rubiinianturi Tyyppi 2

Kovametallianturi Tyyppi 14

Terasanturi Tyyppi 18/2

Kaantyva mittauskarki

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm
Kovametallianturi Tyyppi 17

Terasanturi Tyyppi 29/20

Mittakellon ulkorengas Tyyppi 58
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm
Kovametallianturi Tyyppi 18/4
Terasanturi Tyyppi 11/30

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm

434900 39
434900 15
434920 90
434900 29/10
434920 50
434917 50
434910 16
434920 15
434900 11/35
434900 14/30
434900 11/25
434915 2
434910 14
434900 18/2
434912
434920 100
43491017
434900 29/20
432020 58
434918 25
434910 18/4
434900 11/30
434920 40
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