
tietosivu

TextFlow 12

Ilman- ja infrapunalämpömittari, Tyyppi: 810

Tilaustiedot

Tilausnumero 474260 810

GTIN 4029547008320

Tuoteluokka 47B

Kuvaus

Malli:
Kätevä, helppokäyttöinen laite laadukkailla, pitkäkestoisilla sensoreilla. Pitotoiminto, Min.- / Max.-
muisti ja valaistu näyttö mittausarvojen helpompaa lukemista varten.
Toimituksen sisältö:
Mukana suojus, vyölaukku ja 2 paristoa nro 081561 koko LR3.
Kalibrointi: I9
Mittausalue, ilma: -10 - 50 °C
Mittausalue, infrapuna: -30 - 300 °C
Virheraja, infrapuna: ± 2 °C
Virheraja, ilma: ± 0,5 °C
Optiikka: 6 : 1
Pituus: 119 mm

Tekninen kuvaus

Virheraja, infrapuna ± 2 °C

Optiikka 6 : 1

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 06.02.2023 21:25 1/2



tietosivu

TextFlow 12

Pituus 119 mm

Leveys 46 mm

Mittausalue, infrapuna -30 - 300 °C

Korkeus 25 mm

Virheraja, ilma ± 0,5 °C

Mittausalue, ilma -10 - 50 °C

Sisältyvien paristojen lukumäärä 2

Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3

Energiansyöttö Paristokäyttöinen

Kalibrointi I5

Kalibrointi I9

Tuotetyyppi Lämpömittari

Palvelut

Kalibrointi Infrapunalämpömittari Tyyppi A 016730 A

Merkintä lasermerkinnät Tyyppi 018940

DAkkS-kalibrointi Infrapuna-lämpömittari Tyyppi A 016890 A

Kalibrointi Huonelämpötilan mittauslaite Tyyppi B 016920 B

DAkkS-kalibrointi Lämpöhygrometri 016930

DAkkS-kalibrointi Lämpöhygrometri Tyyppi A 027670 A

DAkkS-kalibrointi Infrapunalämpömittari Tyyppi A 027610 A

Kalibrointi Huonelämpötilan mittauslaite Tyyppi B 027650 B

Kalibrointi Infrapunalämpömittari Tyyppi A 027600 A

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot  Kansainvälinen rakennekoko LR3 081561 LR3

Alkalimangaaniparistot  Kansainvälinen rakennekoko LR3 081556 LR3
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