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OB| SPREITZER |
Pyor.tarkk. mittausl. RPGR, Suurimmalle tyokappaleen @:lle: 240mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 443230 240
GTIN 2050001698810
Tuoteluokka 46L
Kuvaus

Malli:

Karkaistut ja hiotut pohjalevyt, laakeripesa erittdin lujaa alumiinia. Siirrettavat ja hyvin
kantokykyiset pyorimislevyt, yksi pyorimislevy saadettavissa halkaisijaltaan eri kokoisia osia
varten (enint. 60 mm). Oikeanlainen kaytto edellyttada lisaksi niveljalustaa mittakellon tai
vipumittakellon kiinnittamista varten.

Kaytto:

Pydrivien osien taso- ja pyorintatarkkuuden tarkistaminen @ 240 mm:iin asti

Tarkkuus:

Pyorintatarkkuus 0,002 mm.

Toimituksen sisalto:

Pohjalevy 2 pyoérimislevyll3, joista toisen korkeutta voidaan saataa (ilman niveljalustaa ja
mittakelloa).

Erikoistarvike:

Niveljalusta ja urakappale, nro 443295,

Tekninen kuvaus

Pohjalevyn leveys 200 mm
Pohjalevyn pituus 600 mm
Suurimmalle tyokappaleen @:lle 240 mm
Paino 30 kg
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T-uran leveys H7 10 mm

. Pyorinta- ja aksiaaliliikkeen
Tuotetyyppi mittauslaite
Tarvikkeet
Niveljalusta urakappaleella Ulottuma 200 mm 443295 200
Niveljalusta urakappaleella Ulottuma 130 mm 443295 130
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