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DNMG 110404 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX020

Tilaustiedot

Tilausnumero 250802 HBX020
GTIN 4045197822352
Tuoteluokka 22D
Kuvaus

DNMG 110404 Sarjassa 10 kpl. HBX020 Laji: HBX020
lastunmurtaja: PM

Lastuamissyvyys a,: 1 -5 mm

Syé6tto f: 0,1 - 0,5 mm/Kkierr,

Lastuamisnopeus v, padkaytto: 80 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon sade 0,4 mm
Koneistusehto kevyesti hakkaava
Syotto f 0,1-0,5 mm/kierr,
Laji HBX020
Lastuamissyvyys a, 1-5mm
Lastuamisnopeus v, paakaytto 80 -300 m/min
Paakayttoalue P
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lastunmurtaja
viimeistely-/rouhinta-jarjestys
Lastuava aine

Sarja

Sarja

Sarja
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Sarja

ISO-koodi-kaantotera
Vaihtojen/terien lukumaara

Kaantoterajarjestys

PM
Rouhinta-viimeistely
KM
Sisasorvauspidin
eco-QT-/eco-kaantoteranpidin
Kaantoteranpidin
QuickTurn-kaantoteranpitimet
Terapaa
DNMG 110404
4
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