
tietosivu

TextFlow 12

Syvyysmikrometri, digitaalinen tiedostoliitäntä, Mittausalue: 0-150mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 425400 0-150

GTIN 4946368695846

Tuoteluokka 44A

Kuvaus

Malli:
Selkeä (7,5 mm korkea) digitaalinen mittausarvon näyttö virheettömään ja nopeaan lukemiseen.
Lisäksi lukeminen noniuksella.
Eri mittaussyvyyksien saavuttamiseksi vaihdetaan mittaneulat 25 mm:n porrastuksella.
Karat kokonaan karkaistut ja hiotut. Silta valmistettu karkaistusta työkaluteräksestä, jossa on
hierretty mittauspinta, matta kromattu mikrometri. Mittarumpu, jossa on siististi kaiverretut
mustat jakoviivat ja luvut. Muuttumaton mittauspaine sisäänrakennetun tuntoräikän ansiosta.
Kuvateksti:
Pitonäppäin:
Mittaustulos voidaan tallentaa näppäintä painamalla. (esim. kun mittausasento on hankala).
Nollapiste / absoluuttinen mitta:
Nollaus kaikissa pisteissä: Toisen napinpainalluksen jälkeen näyttöön tulee taas absoluuttinen
mitta.
Esiasetuspainike:
Asetusten nollaus. Tämä asetus jää muistiin myös näytön sulkemisen jälkeen.
Toimituksen sisältö:
Sisält mittaustangot ja 1 pariston nro 081560, koko 357.
Erikoistarvike:
Tiedonsiirtokaapeli nro 497445 .
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Tekninen kuvaus

Mittauskärkien määrä 6

Siltapituus 100 mm

Mittausalue 0 - 150 mm

Mittauskärjen ⌀ 4 mm

Lukema 0,001 mm

Tuotenro, paristot/akut 081560 357

Sisältyvien paristojen lukumäärä 1

Energiansyöttö Paristokäyttöinen

Standardi Tehdasnormi

Liitäntä Digimatic-liitäntä

Liitäntä USB-liitäntä.

mittaustekniikka digitaalinen

Pakkaus kestävä rasia

Kalibrointi S15

Tuotetyyppi Syvyysmikrometri

Palvelut

KalibrointiSyvyysmikrometrisarja Mittausalue 0-150 mm 020780 0-150

Tarvikkeet

Lähetin Tyyppi S16E 498966 S16E

LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2 497445 USB2

LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1 497445 D1

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi 498975

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357 081560 357

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi 498965
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LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2 497445 D2
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