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sTABILA i
Puinen taittomitta, valkoinen/keltainen, Pituus: 2 m
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Tilaustiedot

Tilausnumero 466010 2
GTIN 4005069136628
Tuoteluokka 46M
Kuvaus

Malli:

Pitkaikaiset terasnivelet, joissa nakymattomat niitit.

Uppomaalattu — vaihtuu 10 cm:n valein valkoisesta keltaiseen — helpommin luettavissa.

Kaikissa mm-asteikko yla- ja alareunassa. Selkedlukuinen mitta-asteikko. Punaiset desimaaliluvut.
Tikut laadukasta pyokkia.

Standardi: EG I

Jaksojen maara: 10

Leveys: 16 mm

Paksuus: 3,3 mm

Tekninen kuvaus

Jaksojen maara 10
Leveys 16 mm
Paksuus 3,3 mm
Pituus 2m
Standardi EGII
Raaka-aine pyokki
Tuotetyyppi Taittomitta

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 22.02.202001:04 VAl



