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Tilaustiedot

Tilausnumero
GTIN

Tuoteluokka

412350 150/01
4045197203083
417

Kuvaus

Malli:

Mattakromattu asteikko. Iskusuoja ja suojattu hammastanko. Tarkkuusmittakello kierrettavalla
asteikkotaululla, lukitusruuvi. Millimetriarvojen luku mittauskiskosta, 1/100 mm pyéroasteikolta.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi

Osoittimen kierros
Mittausalue
Leukapituus
Lukematarkkuus (pyorea asteikko)
Mittapoikkeama E MPE
Standardi

Syvyysmitta
mittaustekniikka
Raaka-aine

kaikki osat

Pakkaus

Kierretaulukko

A1
1 mm
0-150 mm
40 mm
0,01 mm
+0,03 mm
ISO 13385
kulmikas 4,8x1,7
analoginen
INOX
Karkaistu
kestava rasia

Tyontomittataulukko
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tietosivu /b Hoffmann Group

Tuotetyyppi Kellotyontomitta

Palvelut

KalibrointiTydntomitta / syvyystyontomitta

enimmaismittausalue 200 mm E21E00 480
DAkkS—.Iial|b.romt|Tyontom|tta / syvyystyontomitta 021010 200
enimmaismittausalue 200 mm

Tarvikkeet

Muovikotelo Tyyppi MS150 412470 MS150
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