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Konekayttoinen tyokalu, radiaalinen, VX4, tyyppi: 40-VX4-RIK

Tilaustiedot

Tilausnumero 319923 40-VX4-RIK
GTIN 4045197877024
Tuoteluokka 31W
Kuvaus

Malli:

Kaytto kiekkorevolvereissa. Oikeakatinen malli. Valitys 1:1. Toteutus sisdjaahdytyksella

sisdisesti, enint. 70 baaria. Suuntaus vakionastalistan avulla.

Sopii kayttoon kaikissa CNC-sorveissa, DMG Gildemeister CTX ja Sauter-revolveri. Kayttokytkin

DIN 5480. Tyokalujen jannite kaytolla varustettuun tydkaluun ER-kiristysholkkien kautta

ulkoisilla muttereilla tai VARIA VX -pikavaihtojarjestelman kautta EWS:n lisenssilla. Ulkoinen

jadhdytys jadhdytysaineputken kautta, sisdainen jadhdytys tyokalun kautta suoraan karan lapi.

Enimmaiskierrosluku 8000 min™.

Etu:

- Rakenne optimoitu painon ja geometrian suhteen.

- Prosessiturvallisuus laadukkaiden komponenttien ansiosta, pitka-ikdisyys.

- Suurten vadantomomenttien siirto.

- 100 %:n valvonta - kullekin kaytolla varustetulle tyokalulle toteutetaan oma tulo-
ohjelma.

- Sisdjdahdytys: erityisesti kehitetty ja patentoitu tiiviste.

Kaytto:

Mahdollisimman paljon lastuamisvaiheita yhdella kiinnityksella. Tilan puuttuessa

(kiinnityspaikkoja kaytettavissa) revolverissa.

Sopii:

DMG Gildemeister CTX. Osittain Emco, Hardinge, Monforts, Scherer jne., DIN 5480.

Toimituksen sisalto:
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Kaytolla varustettu tyokalu kiristysholkkiin: sis. kiinnitysmutterin ja haka-avaimen. Kaytolla

varustettu tyokalu VARIA VX: sis. kiristysavaimen.

Erikoistarvike:

Sopivat hylsyt Varia VX nro 319802-319888, ER-kiristysholkkisarja nro 308941-309878, ER-

kiristysavain nro 309680-309745.

Huomautus:

- Muita kayttolaitetyyppeja (esim. DIN 5482), valityssuhteita, mittoja, BMT-kiinnityksia
jne. tilauksesta: www.hoffmann.ews-tools.com

- Sisdisella jadhdytyksella varustetut tyokalut, ei kuivakayntia vakiotiivistyksella,
jadhdytysnesteen suodatus < 50 pm.

- Suositus: Kayta VARIA VX -mallia vidntomomenttityokalulla (enint. 6 Nm).

VDI-koko: 40

Tyokalujen kiinnitys: Varia VX4

[: 138 mm

b,: 76,5 mm

b,: 53 mm

h,: 76 mm

x: 100 mm

Jadhdytys: sisdinen

Tekninen kuvaus

Jadhdytys sisdinen
X 100 mm
ly 138 mm
h, 76 mm
b, 76,5 mm
b, 53 mm
Sovitin VX4
VDI-koko 40
Tyokalujen kiinnitys Varia VX4
Tarvikkeet

Aksiaalinen jyrsintuurnanpidin VARIA VX4 Tuurnan & d1

16 mm 319838 16
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Aksiaalinen jyrsintuurnanpidin VARIA VX4 Tuurnan & d1
27 mm

Lyhytreikaporan pidin VARIA VX4 Kiinnitys-& D1 12 mm

Aksiaalinen jyrsintuurnanpidin VARIA VX4 Tuurnan & d1
22 mm

Varia-kiristysholkki VARIA VX4 ER-kiristysholkeille 20 ER
Lyhytreikaporan pidin VARIA VX4 Kiinnitys-& D1 25 mm
Lyhytreikdporan pidin VARIA VX4 Kiinnitys-& D1 10 mm
Lyhytreikaporan pidin VARIA VX4 Kiinnitys-@ D1 8 mm
Varia-kiristysholkki VARIA VX4 ER-kiristysholkeille 40 ER
Lyhytreikdporan pidin VARIA VX4 Kiinnitys-& D1 20 mm
Lyhytreikaporan pidin VARIA VX4 Kiinnitys-&@ D1 16 mm
Lyhytreikaporan pidin VARIA VX4 Kiinnitys-&@ D1 6 mm
Varia-kiristysholkki VARIA VX4 ER-kiristysholkeille 16 ER
Varia-kiristysholkki VARIA VX4 ER-kiristysholkeille 32 ER
Varia-kiristysholkki VARIA VX4 ER-kiristysholkeille 25 ER

319838 27

319827 12

319838 22

319804 20
319827 25
319827 10
319827 8
319804 40
319827 20
319827 16
319827 6
319804 16
319804 32
319804 25
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