tietosivu /b Hoffmann Group

Mitutoyo

Suuntaismittapalasarja Teras, toleranssiluokka 0, Sarjan sisalto: 10

Tilaustiedot

Tilausnumero 480201 10
GTIN 4946368216799
Tuoteluokka 447
Kuvaus

Malli:

Huolellisesti valittua, vanhennettua erikoisterasta. Erityisen kulutuksenkestavaa kontrolloidun
kovuuden ansiosta (HRC 65 — 67). Huolellisesti lapikarkaistu ja kdsinlapatty. Sarmat kevyesti
pyoristetyt. Tarkastustodistuksessa (tehdaskalibrointitodistuksessa) on mainittu kunkin
mittapalan mittausehtojen lisdaksi todellinen poikkeama madramitasta. Tarkka tosimitta
on siten tiedossa. Yhteys kansallisiin vakiomittoihin on johdettavissa DKD- tai PTB-
referenssilausekkeiden perusteella.

Tarkkuus 0 perusmittana tyomittojen tarkastuksessa. Erittdin tarkkojen mittauslaitteiden
saatamiseen.

Malli on muuten sama kuin nro 480200.

Kaytto:

Standardin VDI/VDE/DGQ 2618 (sivu 10,1) mukaisten kaarimikrometrien tarkistamiseen.

Sisalto:

1 mitta kutakin (mm): Koot 2,5; 5,1;7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 tasolasin & 30 mm: 1
kpl

Sisalto:

1 mitta kutakin (mm): koot 2,5; 5,1;7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0

Tasolasin a 30 mm: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Sarjan sisalto 10

Standardi DIN EN ISO 3650
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tietosivu /b Hoffmann Group

Toleranssiluokka 0

Raaka-aine vanhennettua erikoisterasta
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspoytakirja
Pakkaus kestava rasia
Kalibrointi S17

Tuotetyyppi Kaarimikrometrin asetustulkki
Palvelut

I1DOAkkS-kaI|br0|ntlTeraksmen mittapalasarja Sarjan sisalto 020860 10

KalibrointiTeraksinen/keraaminen mittapalasarja Sarjan

sisalto 10 02085010
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