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Profiiliprojektori PV 5110, mukana objektiivi

Tilaustiedot

Tilausnumero 493535

GTIN 4946368669953

Tuoteluokka 44C

Kuvaus

Malli:
Profiiliprojektori suurten työkappaleiden tarkkaan alavalo- ja pintavalotarkastukseen.
Luja lattiamalli yleiskäyttöön valmistuksessa ja tarkastuksessa.
· 10-kertainen vakio-objektiivi. 5-, 20-, 50-, ja 100-kertaiset objektiivit, katso

erikoistarvikkeet. Objektiivin enimmäisvääristymä 0,2 %.
· Käännettävä kuvaruudun ⌀, tehollinen alue 508 mm.
· Sisäänrakennettu digitaalinen LED-näyttö kulmamittauksiin, vaihdettava aste /

desimaali.
· Telesentrinen valaisujärjestelmä valaisee kuvakentän tasaisesti ja varmistaa mittausten

tarkkuuden.
· Massiivinen koordinaattimittauspöytä, 380×250 mm, integroidut lasiset mitta-asteikot.
· Tarkastelu on miellyttävää ja pituuksien, kulmien, käyrien, säteiden ja kierteiden mittaus

on helppoa.
 
Toimituksen sisältö:
Sisältää 10-kert. objektiivin, mittauspöydän, halogeenipinta- ja alavalon, digitaalisen
kulmanäytön, verkkojohdon.
Erikoistarvike:
Digitaalinen näyttöyksikkö, objektiivit, sovittimet, kallistuksen keskityksen tuki, vaakaprisma,
kiinnityspidin, lastuamissärmien puhdistaja/paikan vaivaus.
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TextFlow 12Huomautus:
Muita lisävarusteita, kuten vakiomittausasteikoita tai QM-Data 200 -tulkintayksiköllä varustettu
reuna-anturi, 2-D-Geopak-ohjelmistopaketti, digitaalinäyttö tai suojahuppu saatavana
tilauksesta.
Mittausalue, X-akseli: 200 mm
Mittausalueen y-akseli: 100 mm
Lukema: 0,001 mm
Kuvaruudun ⌀: 508 mm
Pituus: 738 mm
Leveys: 1021 mm

Tekninen kuvaus

Kuvaruudun ⌀ 508 mm

Lukema 0,001 mm

Mittausalue, X-akseli 200 mm

Paino 180 kg

Mittausalueen y-akseli 100 mm

Leveys 1021 mm

Pituus 738 mm

Mittauspöydän pituus 380 mm

Mittauspöydän leveys 250 mm

Korkeus 1520 mm

Työkappaleen enimmäispaino 5 kg

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen

Tuotetyyppi Profiiliprojektori

Tarvikkeet

Kiinnityspidin 493040

Objektiiviprofiiliprojektoriin PV -5110  Suurennus (x-kert.) 5 493560 5

Digitaalinen näyttölaite  Näytettävien akselien määrä 3 499356 3

493560 50
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Objektiiviprofiiliprojektoriin PV -5110  Suurennus (x-kert.)
50

Objektiiviprofiiliprojektoriin PV -5110  Suurennus (x-kert.)
20

493560 20

Horisontaaliprisma 494050

Sovitinlevyt, pari 494020

Digitaalinen näyttölaite  Näytettävien akselien määrä 2 499356 2

Taitettava keskitystuki 494040
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