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Linjapihdit, kromatut VDE-eristetty, mukana varmistussilmukka,
Kokonaispituus: 180mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 706010 180

GTIN 4003773081395

Tuoteluokka 73F

Kuvaus

Malli:
Pihdit varmistussilmukalla turvavaljaiden kiinnittämistä varten. Varmistussilmukka on hitsattu
kiinteästi kahvankuoreen, kuormitettavissa dynaamisesti kolmen metrin putoamiskorkeuteen
asti.
Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 mukaisesti, soveltuu
käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.
Käyttö:
Soveltuu mm. korkeisiin ja mataliin rakennuskohteisiin, kiinteistöjen kunnossapitoon,
teollisuuden kiipeilykohteisiin, kattotöihin ja messukohteisiin.
Raaka-aine:
Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.
Huomautus:
Muita malleja ja kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus 180 mm

Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,2 mm

Raaka-aine Kromivanadiinisähköteräs

Pinta kromattu

kipinöimätön ei

Tuotetyyppi Monitoimipihdit
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Tarvikkeet

KarbiiniSTEEL D TRI 098195

KarbiiniDOUBLE TRI 098194

SidontavälineetBungee Kantokapasiteetti 15,9 kg 098240 15,9

SidontavälineetSpiraalikiinnitysköysi Tyyppi T2T 098245 T2T

KarbiiniOVALSTEEL SC tyyppi 098196
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