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FLUKE.

Kosketukseton jannitteenkoetin

Tilaustiedot

Tilausnumero 473005
GTIN 095969290814
Tuoteluokka 47H
Kuvaus

Malli:

Kompakti jannitteenkoetin jannitteellisten johtojen kosketuksettomaan tunnistamiseen.
Toiminto:

IP40: Suojaus vierasosien @ > 1 mm, sisaantunkeutumista vastaan, mutta tyokalut ja langat tulisi
silti pitaa loitolla, ja suojaus vedelta puuttuu.

Kaytto:

Kaapelien, pistorasioiden jne. tarkastamiseen. Jos mittauskarjen valo on punainen ja kuuluu
piippaus, tarkastettavassa kohteessa on jannitetta.

IP-suojausluokka: IP 40

Nayttoalue AC: 200 - 1000 V

Ylijanniteluokka: CATIV/ 1000V

Tuotenro, paristot/akut: 081561 LR3

Tekninen kuvaus

Nayttoalue AC 200- 1000V
IP-suojausluokka IP 40
Ylijanniteluokka CATIV/1000V
Sisaltyvien paristojen lukumaara 2

Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Energiansyotto Paristokayttdinen
Tuotetyyppi Kosketukseton jannitteenkoetin
Palvelut
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Kalibrointi Jannitteentarkistustaltta 017870
Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvalinen rakennekoko LR3 081556 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvalinen rakennekoko LR3 081561 LR3
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