tietosivu /b Hoffmann Group

Liimakalvo, Leveysxpituus(mmxm): 19X33

Tilaustiedot

Tilausnumero 083629 19X33
GTIN 5010027728554
Tuoteluokka 08M
Kuvaus

Malli:

3M™ 969 on kaksipuolinen, lapindkyva liimakalvo ilman selkaainetta. Erittdin korkea valiton
tartunta ja hyva kiinnittyvyys matalaenergiisille materiaaleille. Kevyesti karhennetuille ja
strukturoiduille pinnoille.

Kaytto:

Yleiskayttoinen teippi erilaisille alustoille esim. suojusten ja kylttien asennukseen.

Sopii:

Kasikatkaisija nro 083631 ATG700.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vahimmaissailyvyysaika patee noudatettaessa madritettyja varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Leveys 19 mm
Pituus 33m
Liimamassa Akrylaatti
Suojuksen materiaali Silikonisoitu paperi
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tietosivu /b Hoffmann Group

Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali ilman selkdainetta
Erityisominaisuus UV-sateilyn kestava
Lineri olemassa kylla
Valmistajamerkinta 969
Paksuus 0,13 mm

Vari lapinakyva
Varaston ilmankosteus 50-60 %
Sailytyslampatila 20-23°C
Kaytto Kiinnittaminen
Vahimmaissailyvyysaika 12 kk
Tuotetyyppi Teippi
Tarvikkeet

ATG 700 Kasikayttoinen aukirullaaja Tyyppi ATG700 083631 ATG700
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