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opt re:!'

Automaattihitsausnaamio optrel® neo p550, Vari: BLACK

Tilaustiedot

Tilausnumero 097940 BLACK
GTIN 7640429870414
Tuoteluokka (02]V]
Kuvaus

Malli:

Perinteinen hitsausmaski p550 uudella hdikadisysuojakasettiteknologialla varien realistiseen
havaitsemiseen. Taydellinen suojaus tummentamisen lyhyiden reaktioaikojen ansiosta. Uusi
energiakonsepti mahdollistaa 3 000 tunnin kdayttovalmiuden ilman pariston vaihtamista.
- Tummat suojausasteet: 9 - 13 Portaaton saiato kiertonupilla.

- Kirkkausaste: 4

- 3 Vlitiumparisto (kestoika 3 000 tuntia)

- Hitsausmaskin nakokentta: 50 x 100 mm

Kaytto:

MIG- / MAG-, elektrodi-, WIG- ja plasmahitsaus

Standardi:

EN 175; EN 379; EN 166

kytkentaaika vaaleasta tummaan: 0,1 ms

kytkentaaika tummasta vaaleaan: 50 - 1000 ms

Luokitus EN 379 mukaan:1/1/1/2

Tekninen kuvaus
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kytkentdaika tummasta vaaleaan 50-1000 ms
kytkentdaika vaaleasta tummaan 0,1 ms
Luokitus EN 379 mukaan 1/1/1/2
Energiansyotto Paristokdyttdinen
Sisaltyvien paristojen lukumaara 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Hitsausmaski

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 14.04.2023 21:25 2/2



