tietosivu /b Hoffmann Group

Akukadyttoinen erikoisruuvain, Tyyppi: M4D2

Tilaustiedot

Tilausnumero 070224 M4D2
GTIN 4002395000388
Tuoteluokka 03L
Kuvaus

Malli:

- Red li-ioniakut, joissa yksittaisten kennojen valvonta ja kapasiteettindytto.
Kompakti, akkukayttéinen ruuvinvaannin ja -porakone jossa kaantonivel, tyoskentely
mahdollista suorana tai taivutettuna, litiumioniakku. REDLINK™-ylikuormitussuojaelektroniikka
mahdollistaa pitkan kayttoian. 21-portainen vaantomomentin saato elektronisella
poiskytkentatoiminnolla, porausporras, akun lataustilan naytto laitteessa, pyorinta oikealle/
vasemmalle, 1/4 tuuman Hex-karki-istukka (E 6,3).

Etu:

21-portainen vaantomomentin saato.

Toimituksen sisalto:

Mukana akku, laturi ja kuljetuslaukku.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit I0ytyvat numeroista 073814 ja 073839.

Tekninen kuvaus

Pakkaus Kuljetuslaukku
enimmaiskierrosluku 1. vaihde 0-200 min’
Akkukapasiteetti 2 Ah
Valmistajamerkinta M4D-202B
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Kierukkaporan enimmais-&, teras
sopiva akku — toimittaja/akkutyyppi/jannite
Tyokalupidin
enimmaisvaantomomentti kova
kierukkaporan enimmais-&, puu
akun jannite

Rakenne

enimmaiskierrosluku 2. vaihde
Paino

Tyypillinen kaytto

Sisaltyvien akkujen lukumaara
Akkutyyppi

Energiansyotto

3 mm

Milwaukee tyyppi B 4 V

E6,3

5Nm

6 mm

4V

Sauvaruuvain
0- 600 min’

0,5kg

Medium
2
Litium-ioni

Akkukayttdinen

soveltuu materiaalille puu
soveltuu materiaalille teras
Tuotetyyppi Ruuvain
Tarvikkeet

Li-ioni-jarjestelma M4B2/M12B2 Akkutyyppi MB4 073814 MB4
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