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TextFlow 12

Hydraulinen akkupuristustyökalu, Tyyppi: M18HCCT

Tilaustiedot

Tilausnumero 078254 M18HCCT

GTIN 4002395138821

Tuoteluokka 03L

Kuvaus

Malli:
Kompakti, hydraulinen puristustyökalu, soveltuu kaapelikenkien ja kiinnikkeiden 16 mm2 - 300
mm2 työstöön.
· Hydraulinen FORCE LOGIC™ 53 kN akkupuristustyökalu, puristaa liitokset alle 3

sekunnissa.
· Ihanteellinen tasapaino yhden käden käytön ansiosta.
· In-Line-muotoilu ja 350° kääntyvä pää - ihanteellinen työskentelyyn vaikeapääsyisissä

kohteissa.
· ONE KEY™ -yhteensopiva. Tietojen siirto Bluetooth-yhteyden kautta mahdollistaa

laiteraportoinnin.
· PFM (Predictive Force Monitoring). Puristusvoiman automaattinen mukautus

kiinnityksen mukaan, ihanteellisen puristusvoiman varmistus jokaisella puristuskerralla
ja täyden paineen visualisointi vihreällä valolla.

· Pitkäikäinen ja luotettava. Huoltoväli 30 000 puristuksen välein.
· Yleiskiinnitys kaikille yleisimmille U-paineosille.
Toimituksen sisältö:
Laturi M12-18C, kuljetuslaukku.

Tekninen kuvaus
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Puristusaika <3 s

Paino sisältää akun 3,7 kg

akun jännite 18 V

Akkukapasiteetti 2 Ah

Stanssausteho 53 kN

enimmäishalkaisija, kupari 300 mm2

enimmäishalkaisija, alumiini 150 mm2

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V

Sovellusliitäntä OneKey

Akkutyyppi Litiumioni

Sisältyvien akkujen lukumäärä 1

Valmistajamerkintä M18HCCT-201C

Energiansyöttö Akkukäyttöinen

Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tarvikkeet

Puristustyökalun käyttöVakio Leveys × paksuus 95 mm2 078285 95

Puristustyökalun käyttöVakio Leveys × paksuus 120 mm2 078285 120

Puristustyökalun käyttöDIN CU Leveys × paksuus 150 mm2 078286 150

Puristustyökalun käyttöDIN CU Leveys × paksuus 240 mm2 078286 240

Puristustyökalun käyttöDIN CU Leveys × paksuus 185 mm2 078286 185

Puristustyökalun käyttöDIN CU Leveys × paksuus 300 mm2 078286 300

Puristustyökalun käyttöDIN CU Leveys × paksuus 16 mm2 078286 16

Puristustyökalun käyttöDIN CU Leveys × paksuus 35 mm2 078286 35

Puristustyökalun käyttöVakio Leveys × paksuus 70 mm2 078285 70

Li-ionijärjestelmä M18B2 Akkutyyppi MB18 073827 MB18

Puristustyökalun käyttöVakio Leveys × paksuus 240 mm2 078285 240
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Puristustyökalun käyttöDIN CU Leveys × paksuus 25 mm2 078286 25

Puristustyökalun käyttöVakio Leveys × paksuus 16 mm2 078285 16

Puristustyökalun käyttöDIN CU Leveys × paksuus 50 mm2 078286 50

Puristustyökalun käyttöDIN CU Leveys × paksuus 120 mm2 078286 120

Puristustyökalun käyttöVakio Leveys × paksuus 50 mm2 078285 50

Puristustyökalun käyttöVakio Leveys × paksuus 35 mm2 078285 35

Puristustyökalun käyttöVakio Leveys × paksuus 25 mm2 078285 25

Puristustyökalun käyttöVakio Leveys × paksuus 185 mm2 078285 185

Puristustyökalun käyttöDIN CU Leveys × paksuus 70 mm2 078286 70

Puristustyökalun käyttöVakio Leveys × paksuus 150 mm2 078285 150

Akun latauslaite Tyyppi M1218FC 073840 M1218FC

Akun latauslaite Tyyppi M1218C 073840 M1218C

Puristustyökalun käyttöVakio Leveys × paksuus 300 mm2 078285 300

Puristustyökalun käyttöDIN CU Leveys × paksuus 95 mm2 078286 95

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 02.02.2024 21:25 3/3


