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BAHCO
Ergo Profi -rautasahankaari 325 bimetallitera, 24 hammasta

Tilaustiedot

Tilausnumero 580600
GTIN 7311518214852
Tuoteluokka 587
Kuvaus

Malli:

Ainutlaatuinen BAHCO Ergo -metallisahan kaari suurimmalla teran kiristyksella (1000 N tai
100 kp). Ergonominen rakenne vasyttamattomaan tyoskentelyyn. Yksinkertainen jousitettu
kiinnitys nopeaan teranvaihtoon, automaattinen kiristys. Vaihtoehtoinen terankiinnitys 55°n
kulmaan samantasoisia sahauksia varten. Kokonaispituus 400 mm.

Kaarisaha ja sen tunnusomainen sahankaari erottuvat joukosta U:n muotoiseen sankaan
kiinnitettyjen sahanterien ansiosta. Kasikaarisahojen leikkaussyvyyden rajoitus on sama kuin
etdisyys sankaan. Taman kiinnitystavan ansiosta voidaan kayttaa erittdin ohuita sahanterid, jotka
taipuisivat toisenmuotoisissa sahoissa molemminpuolisessa tai ei-vetavassa leikkausliikkeessa.
Ohuet kasisahanterat pienentavat lastuamistyota vahaisen lastuavan leikkausleveyden ansiosta.
Siten tamantyyppinen saha muodostaa kdsisahojen perinteisen standardin metallin tyostossa.
Toimituksen sisalto:

Mukana bimetallinen SANDFLEX®-kdsisahanterd, nro 582900.

Teran pituus: 300 mm

Tekninen kuvaus

Hammasta/tuuma 24
Kokonaispituus 400 mm
Teran pituus 300 mm
Sahanteran kiristys enintaan 1000 N
vaihtoehtoinen sahanteran kulma 55 astetta
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Tuotetyyppi Rautasahan kaari
Tarvikkeet

Rautasahanterd, yksipuolinen SANDFLEX®, bimetallia 582850
Rautasahanterd, yksipuolinen SANDFLEX®, bimetallia 582920
Rautasahanterad, yksipuolinen SANDFLEX®, bimetallia 582900
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