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Varasahanterä nrolle 581720, Terän pituus:mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 581725

GTIN 4975364060037

Tuoteluokka 58F

Kuvaus

Malli:
Ristihiottu, siisteille leikkuupinnoille, hyvä sahausteho. Terän paksuus 0,6 mm.
Käyttö:
Kuivan puun, muovin, melamiinin, kipsilevyn jne. nopeaan ja kapeaan sahaukseen.
Sopii :
Katkaisusaha nro 581720.
Terän pituus: 265 mm
Hammasta/tuuma: 16
Terän pituus: 265 mm

Tekninen kuvaus

Hammasmalli Ristihiottu

Hammasta/tuuma 16

Terän pituus 265 mm
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