tietosivu

/% Hoffmann Group

WAOLY

Timantti-katkaisuhiomalaikka HxSxK (mm), 75x0,8%20, Tyyppi: D126

Tilaustiedot

Tilausnumero
GTIN

Tuoteluokka

598590 D126
9003171578003
53Y

Kuvaus

Malli:

Tehokas katkaisulaikka timanttipinta keinohartsisidoksessa, pitka kayttoika ja hyva leikkaavuus
Tyyppimerkinnat: D126C75B-W-Carbide.

Kaytto:

- Soveltuu kovametallin katkaisuun kiinteissa katkaisuhiomakoneissa.
- Suosittelemme markdhiontaa (kdyttoika, lampétila, teho).

- Tyostonopeus 20—-40 m/s.
Muoto: TA1R
Hiomakerroksen korkeus X: 5 mm

Tekninen kuvaus

Rakeisuus D126

Koostumus D126C75B-W-Carbide
Hionta-menetelma Katkaisu

Hioma-aine timantti
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Hioma-aineen lyhenne
optimoitu materiaalille
Muoto

Laikan @ D

Laikan leveys T
Tuotenimen maarite

Reian @ H

Hiomakerroksen leveys U

Hiomakerroksen korkeus X

Kayttokone

Suositeltu kierrosnopeus

/b Hoffmann Group

D
Kovametalli
1A1R
75 mm
0,8 mm
75x%0,8%20
20 mm
0,8 mm

5mm

Kiinteat katkaisukoneet

20-40m/s

Tuotetyyppi Katkaisulaikka
Kdyttajatiedot
Sopivuus V. 1ISO-koodi
Kovametalli soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi sopii rajoituksin
kivi sopii rajoituksin
marka enintaan soveltuu
kuiva sopii rajoituksin
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