tietosivu /b Hoffmann Group

4 Tou. YRR

m Wera
Yksinapainen vaiheentarkastuslaite, Teran leveys: 3mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 665030 3
GTIN 4013288140289
Tuoteluokka 63H
Kuvaus

Malli:

Muovikahva, eristetty ruuvitaltantera ja taskupidin.

Kayttoalue 150 — 250 V.

Huomautus:

Nama jannitteenkoettimet tayttavat standardin VDE 0680/6 turvallisuusvaatimukset. Siksi
hohtolamput eivat ole vaihdettavissa.

Tekninen kuvaus

Teran pituus 70 mm
Kiinnityspidin kylla

Teran leveys 3mm
Kokonaispituus 145 mm
Valmistajamerkinta 247
Testausalue 150-250V
Irrotusprofiili uraruuvinvaannin
Tuotetyyppi Jannitteentarkistustaltta
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