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A7STAHLWILLE )"
Elektromekaaninen momenttiavain, Suurin kiristysmomentti: 400Nm

J.'__‘_“

«

Tilaustiedot

Tilausnumero 655290 400
GTIN 4018754175666
Tuoteluokka 63A
Kuvaus

Malli:

Ainutlaatuinen elektromekaaninen avain, jossa yhdistyvat seka "ndyttavat” etta "laukaisevat

" toiminnot. Kun asetettu vaantdomomentti on saavutettu, avain laukeaa kuultavasti ja

tuntuvasti, kuten tavallinen mekaaninen momenttiavain. Taman lisaksi saavutettu arvo

nakyy naytolld, ja se voidaan siirtda tietokoneelle. Valinnainen toiminto “nayttava” visualisoi

kayttdjalle jatkuvasti kdytettyd vaantémomenttia. Tallentaa ja dokumentoi jopa 7 500 ruuvien

kiristystd. Automaattinen nappainlukko estaa tahattoman saatamisen. Laitteen esiasetukset

voidaan suojata luvattomalta kaytolta PIN-koodilla. Avaimessa on erittdin laaja mittausalue.

Automaattinen kalibrointimuistutus kuormitusmaaran ja aikavalin mukaan.

Mittayksikot: Nm, Ibfft, [bfin.
- Helppo pistomitan syotto: Vaihtotyokaluille, joiden pistomitta on muuttunut, tarvitsee
syottaa vain uusi arvo. Vaivalloisia laskutoimituksia kaavoilla ei tarvita.

- QuickRelease: Kiintoavainpaidenvarma kiinnitys ja nopea vaihto.

- Vankka, pienikokoinen kotelo.

- Toleranssirajojen asetus,niiden saavuttaminen nakyy selkeallad naytolla varin
vaihtumisena.

- Erittain helppokadyttoinen; kadytto ja valikko-ohjaus vain neljan nappaimen avulla.

- 2-komponenttikahva, kestaa oljyja, rasvaa, polttoaineita, jarrunesteita ja Skydrolia.

- USB-liitanta tiedonsiirtoon.

Suuntaa vaihtava raikkapaa.

Standardi:

Geprft nach DIN EN 1SO 6789.

Kayttotiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L, = vivun pituus ilman vaihtopaata

|, = momenttiavaimen saddetty pistomitta

L; = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L, = vaihtopaan selvitetty pistomitta

L = tydkalun kokonaispituus
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T, = asetettava vaantdmomentti
, = maaratty vaantdmomentti
Toimituksen sisalto:
Toimitus vankassa muovilaukussa (koko 100 ja 200) tai vankassa teraspeltikotelossa (koosta 400),
2 paristoa (1,5 V Mignon / AA / LR6).
Erikoistarvike:
USB-sovitin, jakkiliitinkaapeli ja ohjelmisto SENSOMASTER 4.
Huomautus:
Vaantomomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti
kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Hylsytyokalun kiinnitys 14Xx18 mm
Vaantonelikulma 3/4 tuuma
Suurin kiristysmomentti 400 Nm
Saatotarkkuus 1 Nm
Nayttotarkkuus 0,1 Nm

Paino 22329
Mittaustarkkuus vaantomomentti +2%

Tyokalu vaihdettavissa Kiintoavainpaa
Vaantdmomenttialue 40-400 Nm
Vaantomomenttialue 30 - 300 Ibfft
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Sisaltyvien paristojen lukumaara 2
Vaantomomenttialue 360 - 3600 Ibfin
Sarja MANOSKOP® 730DR
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, saddettava
Palaute osoittava
Palaute irrottava
Palaute aanimerkki
Naytto digitaalinen
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Mittaustapa

Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l;]

Momenttiavaimen saddetty pistomitta [l,]

Lukema valittavissa

Lukema valittavissa

Lukema valittavissa
Kokonaispituus L

Laukaisuarvon saadettavyys
Standardi

Liitantamuoto

Vivun pituus, ilman vaihtopaata [l,]
Kalibrointi

Kiristyssuunta

Tarkastustodistus

Vaantomomentti
680 mm
25 mm
Nm
Ibfin
Ibfft
738 mm
saadettava
DIN EN ISO 6789
Kiintoavainpaille (suorakulmakiinnike)
655 mm
01
Myota- ja vastapaiv. kiristaminen

Valmistajan tarkastuspoytakirja

Liitanta USB-liitanta
Tiedot tallennettavissa kylla
mittaustekniikka elektroninen
Irrotussignaali optinen
Irrotussignaali akustinen
Irrotussignaali haptinen
Paristotyyppi Mignon, AA
Energiansyo6ttd Paristokayttdinen
QuickRelease / pikavaihtotoiminto kylla
Tuotetyyppi Momenttiavain
Palvelut

KalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 400 Nm 020010 400

DAKkkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti

1000 Nm 020020 1000
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Tarvikkeet

Raikkapaa, jossa on suunnanvaihdinpoistonuppi
QuickRelease tyyppi-Vaantonelikulma 2-1/2 tuuma

Raikkapaa, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-
Vaantonelikulma 2-3/4 tuuma

Raikkapaa, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-
Vaantonelikulma 2-1/2 tuuma

Alkalimangaaniparistot Kansainvalinen rakennekoko LR6

Raikkapaa, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-
Vaantonelikulma 2-3/4HD tuuma

Alkalimangaaniparistot Kansainvdlinen rakennekoko LR6

657590 2-1/2

657600 2-3/4

657600 2-1/2

081561 LR6

657600 2-3/4HD

081551 LR6
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