tietosivu /b Hoffmann Group

Huoltotyokalulaukku, materiaali HDPE siirrettavat

Tilaustiedot

Tilausnumero 692905
GTIN 8024482011103
Tuoteluokka 64A
Kuvaus

Malli:

TSA-lukot: Matkustettaessa Yhdysvaltoihin valtion korkein turvaviranomainen “Transportation
Security Administration” (TSA) voi avata ja sulkea lukot yleisavaimella matkatavaroiden
tarkastamista varten. Ndin lukot sdilyvat ehjind, kun laukkua ei tarvitse aukaista vakivalloin.
Integroidut TSA-lukot (nro 692915) ja suojatulpat, metallisaranat, kantokahva, 2 kuulalaakeroitua
pyoraa (& 100 mm).

Laukun sisustus ommelluin lokerotaskuin:

1 osiin jaettava pohjalokero, jonka paalla on 18-lokeroinen tydkalualusta. 2 pienosarasiaa
irtopohjassa (nro 692909). 1 tyokalualusta, jossa on 26 pistotaskua, 13 kumipinnetta ja 1
pienosatasku etu- ja takapuolella. 2 asiakirjalokeroa, kanteen kiintedsti asennettu.

Kaytto:

Tyokalulaukku usein lentaville.

Laukun ominaisuus: Sopii lentokuljetukseen

Sisapituus: 453 mm

Sisdleveys: 345 mm

Sisdakorkeus: 185 mm

Paino: 7,5 kg

Tekninen kuvaus

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 27.08.2021 22:29 1/2



tietosivu

/b Hoffmann Group

Sisaleveys

Paino

Sisakorkeus

Sisapituus

Raaka-aine

Tyokalujen sdilytystapa
laukun kuormitettavuus
Laukun ominaisuus

Tuotetyyppi

345 mm
7,5kg

185 mm

453 mm
HDPE

avolokerot
25 kg
Sopii lentokuljetukseen

Tyokalujen kuljetusjarjestelma

Tarvikkeet

TSA-lukkovalikoima
Vaantovarsi

Kahva, teleskooppivarsi

692915
692910
692913
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